
MSコネクタ付ケーブル

電源用 信号用 モーター 盤間接続

コネクタタイプ
ー

シェルタイプ
ー

ケーブルタイプ
ー

形状仕様タイプ
ー

指定長（m）
ー 無料追加工・カス夕ムNo.は

型番末尾にお付けくださいM3106B A1 B ST 0.2

お値引き
1～9本 通常単価
10～49本 5%
50～99本 10%
100～299本 15%

旧B2339 仮0000

コネクタ
タイプ

シェルタイプ
（配列No./芯数） ケーブルタイプ 形状仕様タイプ 外形イメージ図（単位：mm） 指定長

（m）

M3106B

ミスミオリジナル

A1（16-10）
3芯

A2（20-4）
4芯

A3（18-11）
5芯

A4（22-23）
8芯

A5（12S-3）
2芯

A6（14S-2）
4芯

A7（14S-6）
6芯

A16（18-10）
4芯

V
VCT

1.25mm2　電源600V　灰色

B
STOTCE

AWG14（A1～A4,A16）・18（A5～A7）
電源 600V　UL/CE

柔軟・耐油・耐熱・耐寒・耐摩耗

F
NA6UCRSB
（電源向き）

AWG14（A1～A4,A16）・18（A5～A7）
600Ｖ　UL/CE・耐屈曲・耐油・柔軟

シールド付　紺色

P
（オス）

S
（メス）

0.2

〜

50

0.1m毎に
指定可

ADM
（オス中継）

ADF
（メス中継）

PT
（オス・バラ線）ピン番入りマークチューブ付

ST
（メス・バラ線）ピン番入りマークチューブ付

ADMT
（オス中継・バラ線）ピン番入りマークチューブ付

ADFT
（メス中継・バラ線）ピン番入りマークチューブ付

PL
（オスアングル・切り落とし）

SL
（メスアングル・切り落とし）A8（16S-1）

7芯

A9（18-1）
10芯

A10（20-27）
14芯

A11（20-29）
17芯

A12（22-14）
19芯

A13（24-28）
24芯

A14（28-12）
26芯

V
VCT

1.25mm2　電源600V　灰色

H
NA3UCR

AWG16（A10）・18（A8,A9）
・20（A11,A12,A13,A14）
300Ｖ　UL/CE・耐屈曲・耐油・耐熱

シールドなし　紺色
G

NA3VCSB
（信号向き）

AWG23（A8～13）
AWG25（A14）

300Ｖ　UL・耐油・柔軟
シールド付　紺色

J
SSCL3

AWG20（A8,A9）
AWG22（A10～13）
AWG24（A14,A15）
300V  UL  LISTED
シールドなし　黒色　柔軟

PLT
（オスアングル・バラ線）ピン番入りマークチューブ付

SLT
（メスアングル・バラ線）ピン番入りマークチューブ付

PFPF
（メス・メス）

PFPM
（メス・オス）

PMPM
（オス・オス）

ADFPF
（メス中継・メス）

ADFPM
（メス中継・オス）

ADMPF
（オス中継・メス）

ADMPM
（オス中継・オス）

A15（28-21）
37芯

G
NA3VCSB
（信号向き）
AWG23

300Ｖ　UL・耐油・柔軟
シールド付　紺色

J
SSCL3

AWG20（A8,A9）
AWG22（A10～13）
AWG24（A14,A15）
300V  UL  LISTED
シールドなし　黒色　柔軟

RF
（メスパネルマウント・切り落とし）

RM
（オスパネルマウント・切り落とし）

パネルマウントは、
フランジ型になります。

コネクタ
a841ページ

RFT
（メスパネルマウント・

バラ線ピン番入りマークチューブ付）
RMT

（オスパネルマウント・
バラ線ピン番入りマークチューブ付）

パネルマウントは、
フランジ型になります。

指定長

指定長

指定長

ストレート ストレート

指定長
CN1 CN2

指定長

中継 ストレート

CN1 CN2

指定長

パネルマウント 切り落とし

CN1 CN2

100
2

3

1

指定長

パネルマウント マークチューブのみ

CN1 CN2

指定長
100

2

3

1

指定長

2

3

1

100

CN1

CN1

CN2

CN2
切り落とし

切り落とし

ストレート

中継

ストレート

中継 マークチューブのみ

CN1

CN1

CN2

CN2

CN1 CN2

アングル 切り落とし

マークチューブのみ

2

3

1

指定長
100

CN1 CN2

アングル マークチューブのみ

ストレート・中継・パネル取付タイプ
ミスミ

ミスミオリジナルのMSコネクタ付ケーブル！
● 従来のＭＳコネクタとコンパチで、しかも安価です。
● UL  LISTEDケーブルにも対応！
● 追加工・カスタムサービスをご利用頂きますと、
結線変更・ マークチューブ印字・ シース剥き
長さの指定が可能になります。b958ページ

● 掲載以外のシェルタイプ(配列No）のケーブルを
ご希望の場合は「WEB設計ハーネスプラス」で
対応できます。詳しくはb937ページ

指定長（m） ～0.9 1～4 4.1～50
公差 ＋20mm ＋50mm ＋指定長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。

・ ストレートプラグ同士の勘合はできません。中継する場合は、
中継用、もしくはパネル取付レセプタクルをご利用下さい。
・ シールドはコネクタ根元で切り落とし(未接続）となります。
コネクタが未対応の為、特注での接続も出来ません。
標準品でもアース線取り付けの追加工サービスは行って
おりません。

b838部材ページ

b1078～結線・線色ページ

Webなら長さ違いのケーブル多数取扱！！
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MSコネクタ付ケーブル

旧B2340 仮0000

ケーブル仕様
ケーブル

特性レーダーチャート
耐熱性

耐震性
耐左右屈曲 耐捻回性

耐油性

耐ノイズ性

耐環境物質対応

ケーブル
キャリア試験

5
4
3
2
1
0

※特性の目安としてご利用ください。

－　一般VCTFケーブル
－　NA3VCSB

特性レーダーチャート
耐熱性

耐震性
耐左右屈曲 耐捻回性

耐油性

耐ノイズ性

耐環境物質対応

ケーブル
キャリア試験

5
4
3
2
1
0

－　一般ケーブル
－　STOTCE-A/N
※特性の目安としてご利用ください。

耐熱性

耐震性
耐左右屈曲性 耐捻回性

耐油性

耐ノイズ性

耐環境物質対応

ケーブル
キャリア試験

5
4
3
2
1
0

－　NA3UCR
－　一般信号ケーブル
※特性の目安としてご利用ください。
屈曲耐久性は当社試験比であり、実際の性能値ではございません。

特性レーダーチャート

300V汎用
キャブタイヤの約

倍程度の
屈曲耐久性35

特性レーダーチャート

0

耐熱性

耐震性
耐左右屈曲性 耐捻回性

耐油性

耐ノイズ性

耐環境物質対応

ケーブル
キャリア試験

5
4
3
2
1

－　一般信号ケーブル
－　NA6UCRSB
※特性の目安としてご利用ください。
屈曲耐久性は当社試験比であり、実際の性能値ではございません。

600V汎用
キャブタイヤの約

倍程度の
屈曲耐久性70

特性レーダーチャート
耐熱性

耐震性
耐左右屈曲性 耐捻回性

耐油性

耐ノイズ性

耐環境物質対応

ケーブル
キャリア試験

5
4
3
2
1
0

※特性の目安としてご利用ください。

－　一般VCTFケーブル
－　SSCL3

汎用
信号線の約

倍程度の
屈曲耐久性10

断面積 シェルサイズ
1.25mm2（AWG16） A1～14、A16

Vケーブル

a1121ページ

耐熱性

耐震性
耐左右屈曲性 耐捻回性

耐油性

耐ノイズ性

耐環境物質対応

ケーブル
キャリア試験

0

5
4
3
2
1

－　VCT

特性レーダーチャート

※特性の目安としてご利用ください。

断面積 シェルサイズ
AWG14（2.0mm2） A1～4、A16
AWG18（0.75mm2） A5～7

Fケーブル

a1435ページ

断面積 シェルサイズ
AWG16（1.25mm2） A10
AWG18（0.75mm2） A8～9
AWG20（0.5mm2） A11～14

Hケーブル

a1469ページ

断面積 シェルサイズ
AWG23（0.3mm2） A8～13、A15
AWG25（0.2mm2） A14

Gケーブル

a1309ページ

断面積 シェルサイズ
AWG14（2.0mm2） A1～4、A16
AWG18（0.75mm2） A5～7

Bケーブル

a1157ページ

断面積 シェルサイズ
AWG20（0.5mm2） A8、A9
AWG22（0.3mm2） A10～13
AWG24（0.2mm2） A14、A15

Jケーブル

a1267ページ

主な仕様

取得規格 電安法
シース色 グレー

定格電圧 600 V
使用温度範囲 －10～60 ℃
難燃性 －
曲げ半径
（mm）

6仕上外径× （固定部）
－ （可動部）

※推奨値であり保証値ではございません

主な仕様

取得規格 STO/TC/C-UL/CE対応
シース色 ブラック

定格電圧 600/CE:300/500 V
使用温度範囲 0～105(JIS:75) ℃
難燃性 VW-1/FT-1
曲げ半径
（mm）

8仕上外径× （固定部）
－ （可動部）

※推奨値であり保証値ではございません

主な仕様
シース色 ネイビ－
取得規格 ULAWM2517/c-UL/CE対応
定格電圧 300/CE:300/500 V
使用温度範囲 －20～105 ℃
難燃性 VW-1
曲げ半径
（mm）

6仕上外径× （固定部）
6 （可動部）

※推奨値であり保証値ではございません

主な仕様

取得規格 ULAWM2517
シース色 ネイビー

定格電圧 300 V
使用温度範囲 －20～105 ℃
難燃性 VW-1
曲げ半径
（mm）

6仕上外径× （固定部）
－ （可動部）

※推奨値であり保証値ではございません

主な仕様

取得規格 CL3, AWM2464
シース色 ブラック

定格電圧 300 V
使用温度範囲 －15～CL3：90 (AWM：80) ℃
難燃性 VW-1
曲げ半径
（mm）

6仕上外径× （固定部）
－ （可動部）

※推奨値であり保証値ではございません

シェルタイプ
(配列NO/芯数)

コネクタ Vケーブル Bケーブル Fケーブル Hケーブル Gケーブル Jケーブル
定格電流
(Ａ以下)

定格電圧
（Ｖ以下） 断面積 定格電圧 許容電流

Ａ（30℃） 断面積 定格電圧 許容電流
Ａ（30℃） 断面積 定格電圧 許容電流

Ａ（30℃） 断面積 定格電圧 許容電流
Ａ（30℃） 断面積 定格電圧 許容電流

Ａ（30℃） 断面積 定格電圧 許容電流
Ａ（30℃）DC AC

A1（16-10/3芯）
23

700 500

1.25mm2

（AWG16） 600V

14
AWG14
（2.0mm2）

600V

15
AWG14
（2.0mm2）

600V

19

ー ー ー ー ー ー ー ー ー

A2（20-4/4芯） 1250 900 13 15 16
A3（18-11/5芯） 700 500 11 15 13
A4（22-23/8芯） 700 500 10 15 11
A5（12S-3/2芯）

13

16
AWG18

（0.75mm2）

7
AWG18

（0.75mm2）

13
A6（14S-2/4芯） 250 200 13 7 9
A7（14S-6/6芯） 11 7 7
A8（16S-1/7芯） 700 500 10

ー ー ー ー ー ー

AWG18
（0.75mm2）

300V

6

AWG23
（0.3mm2）

300V

3.7 AWG20
（0.5mm2）

300V

4.5
A9（18-1/10芯） 250 200 10 5 3.4 4.2

A10（20-27/14芯）
700 500

8 AWG16
（1.25mm2） 5 3.0

AWG22
（0.3mm2）

2.2

A11（20-29/17芯） 8
AWG20
（0.5mm2）

3 2.6 2.2
A12（22-14/19芯） 2.2
A13（24-28/24芯） 250 200

7 2
2.4 1.8

A14（28-12/26芯）

700 500

AWG25
（0.2mm2） 1.6 AWG24

（0.2mm2）
1.2

A15（28-21/37芯） ー ー ー
ー ー ー

AWG23
（0.3mm2） 1.7 1.2

A16（18-10/4芯） 23 1.25mm2

（AWG16） 600V 13 AWG18
（0.75mm2）600V 7 AWG18

（0.75mm2）600V 9 ー ー ー ー ー ー

※コネクタの定格電流値はコンタクト１個当たりの値を示します。　※全ての製品のアース端子は、本体シェルに内部で接続され導通する構造になっていますが、配列No.『24-10（G)』のパネルマウン
トだけは、導通構造になっておりませんのでご注意下さい。　※各数値は参考値であり、保証値ではありません。

電気特性

主な仕様

取得規格 ULAWM2501/CSA/CE対応
シース色 ネイビ－

定格電圧 600/CE:300/500 V
使用温度範囲 －20～105 ℃
難燃性 VW-1
曲げ半径
（mm）

6仕上外径× （固定部）
6 （可動部）

※推奨値であり保証値ではございません

Webなら規格拡大・新商品続々拡大中！！
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MS
コネクタ付
ケーブル

JL04
コネクタ付
ケーブル

MS
コネクタ付
ケーブル（防滴）

JL05
コネクタ付
ケーブル
NCS
コネクタ付
ケーブル
NJC
コネクタ付
ケーブル
NJW
コネクタ付
ケーブル
NR
コネクタ付
ケーブル
NRW
コネクタ付
ケーブル
NET
コネクタ付
ケーブル
PRC04
コネクタ付
ケーブル
PRC03
コネクタ付
ケーブル
PRC05
コネクタ付
ケーブル
R03
コネクタ付
ケーブル
R04
コネクタ付
ケーブル
PLT
コネクタ付
ケーブル
HR10A
コネクタ付
ケーブル
XS2
コネクタ付
ケーブル
DIN・ミニDIN
コネクタ付
ケーブル
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MSコネクタ付ケーブル

シェル
タイプ

形状仕様
タイプ

￥通常単価
基本単価 Vケーブル

単価/m
Bケーブル
単価/m

Fケーブル
単価/m

A1
（16-10）
3芯

P 1,780 102 410 1,890
PT 1,810 102 410 1,890
PL 2,415 102 410 1,890
PLT 2,036 102 410 1,890
S 1,885 102 410 1,890
ST 1,910 102 410 1,890
SL 2,465 102 410 1,890
SLT 2,174 102 410 1,890
ADM 1,737 102 410 1,890
ADMT 1,848 102 410 1,890
ADF 1,831 102 410 1,890
ADFT 1,935 102 410 1,890
PFPF 3,210 102 410 1,890
PFPM 3,105 102 410 1,890
PMPM 3,010 102 410 1,890
ADFPF 3,520 102 410 1,890
ADFPM 3,425 102 410 1,890
ADMPF 3,415 102 410 1,890
ADMPM 3,320 102 410 1,890
RF 1,525 102 410 1,890
RFT 1,284 102 410 1,890
RM 1,755 102 410 1,890
RMT 1,250 102 410 1,890

A2
（20-4）
4芯

P 2,190 133 495 1,890
PT 2,210 133 495 1,890
PLT 2,389 133 495 1,890
PL 2,265 133 495 1,890
S 2,275 133 495 1,890
ST 2,305 133 495 1,890
SL 2,290 133 495 1,890
SLT 2,344 133 495 1,890
ADM 2,279 133 495 1,890
ADMT 2,390 133 495 1,890
ADF 2,162 133 495 1,890
ADFT 2,273 133 495 1,890
PFPF 3,980 133 495 1,890
PFPM 3,895 133 495 1,890
PMPM 3,810 133 495 1,890
ADFPF 4,450 133 495 1,890
ADFPM 4,375 133 495 1,890
ADMPF 4,660 133 495 1,890
ADMPM 4,570 133 495 1,890
RF 1,638 133 495 1,890
RFT 1,485 133 495 1,890
RM 1,600 133 495 1,890
RMT 1,377 133 495 1,890

A3
（18-11）
5芯

P 2,230 219 904 3,225
PT 2,250 219 904 3,225
PL 2,280 219 904 3,225
PLT 2,308 219 904 3,225
S 2,320 219 904 3,225
ST 2,350 219 904 3,225
SL 2,375 219 904 3,225
SLT 2,427 219 904 3,225
ADM 2,188 219 904 3,225
ADMT 2,303 219 904 3,225
ADF 2,142 219 904 3,225
ADFT 2,257 219 904 3,225
PFPF 4,090 219 904 3,225
PFPM 4,000 219 904 3,225
PMPM 3,910 219 904 3,225
ADFPF 4,240 219 904 3,225
ADFPM 4,160 219 904 3,225
ADMPF 4,450 219 904 3,225
ADMPM 4,360 219 904 3,225
RF 1,810 219 904 3,225
RFT 1,888 219 904 3,225
RM 1,720 219 904 3,225
RMT 2,256 219 904 3,225

A4
（22-23）
8芯

P 2,580 284 1,301 3,225
PT 2,640 284 1,301 3,225
PL 2,840 284 1,301 3,225
PLT 2,399 284 1,301 3,225
S 2,780 284 1,301 3,225
ST 2,810 284 1,301 3,225
SL 2,840 284 1,301 3,225
SLT 2,872 284 1,301 3,225
ADM 2,427 284 1,301 3,225
ADMT 2,552 284 1,301 3,225
ADF 2,823 284 1,301 3,225
ADFT 2,948 284 1,301 3,225
PFPF 4,810 284 1,301 3,225
PFPM 4,750 284 1,301 3,225
PMPM 4,620 284 1,301 3,225
ADFPF 5,850 284 1,301 3,225
ADFPM 5,670 284 1,301 3,225
ADMPF 5,375 284 1,301 3,225
ADMPM 5,200 284 1,301 3,225
RF 2,500 284 1,301 3,225
RFT 2,099 284 1,301 3,225
RM 2,390 284 1,301 3,225
RMT 2,572 284 1,301 3,225

シェル
タイプ

形状仕様
タイプ

￥通常単価
基本単価 Vケーブル

単価/m
Bケーブル
単価/m

Fケーブル
単価/m

A5
（12S-3）
2芯

P 1,680 76 173 663
PT 1,695 76 173 663
PL 1,785 76 173 663
PLT 1,778 76 173 663
S 1,720 76 173 663
ST 1,735 76 173 663
SL 1,820 76 173 663
SLT 1,679 76 173 663
ADM 1,539 76 173 663
ADMT 1,643 76 173 663
ADF 1,608 76 173 663
ADFT 1,712 76 173 663
PFPF 2,900 76 173 663
PFPM 2,860 76 173 663
PMPM 2,825 76 173 663
ADFPF 3,010 76 173 663
ADFPM 2,980 76 173 663
ADMPF 2,940 76 173 663
ADMPM 2,900 76 173 663
RF 1,250 76 173 663
RFT 1,528 76 173 663
RM 1,210 76 173 663
RMT 1,429 76 173 663

A6
（14S-2）
4芯

P 2,040 133 273 975
PT 2,060 133 273 975
PL 2,180 133 273 975
PLT 1,969 133 273 975
S 2,090 133 273 975
ST 2,115 133 273 975
SL 2,270 133 273 975
SLT 2,056 133 273 975
ADM 1,690 133 273 975
ADMT 1,801 133 273 975
ADF 1,843 133 273 975
ADFT 1,954 133 273 975
PFPF 3,200 133 273 975
PFPM 3,165 133 273 975
PMPM 3,120 133 273 975
ADFPF 3,410 133 273 975
ADFPM 3,370 133 273 975
ADMPF 3,090 133 273 975
ADMPM 3,040 133 273 975
RF 1,500 133 273 975
RFT 1,709 133 273 975
RM 1,400 133 273 975
RMT 1,796 133 273 975

A7
（14S-6）
6芯

P 2,190 219 622 1,799
PT 2,240 219 622 1,799
PL 2,350 219 622 1,799
PLT 2,044 219 622 1,799
S 2,300 219 622 1,799
ST 2,340 219 622 1,799
SL 2,520 219 622 1,799
SLT 2,204 219 622 1,799
ADM 1,750 219 622 1,799
ADMT 1,868 219 622 1,799
ADF 1,851 219 622 1,799
ADFT 1,969 219 622 1,799
PFPF 3,580 219 622 1,799
PFPM 3,490 219 622 1,799
PMPM 3,400 219 622 1,799
ADFPF 3,970 219 622 1,799
ADFPM 3,870 219 622 1,799
ADMPF 4,130 219 622 1,799
ADMPM 4,040 219 622 1,799
RF 1,760 219 622 1,799
RFT 1,784 219 622 1,799
RM 1,720 219 622 1,799
RMT 1,944 219 622 1,799

A16
（18-10）
4芯

P 2,685 133 495 1,890
PT 2,714 133 495 1,890
PL 2,765 133 495 1,890
PLT 2,418 133 495 1,890
S 2,792 133 495 1,890
ST 2,820 133 495 1,890
SL 2,892 133 495 1,890
SLT 2,530 133 495 1,890
ADM 2,110 133 495 1,890
ADMT 2,221 133 495 1,890
ADF 2,034 133 495 1,890
ADFT 2,145 133 495 1,890
PFPF 5,015 133 495 1,890
PFPM 4,900 133 495 1,890
PMPM 4,802 133 495 1,890
ADFPF 4,480 133 495 1,890
ADFPM 4,374 133 495 1,890
ADMPF 4,975 133 495 1,890
ADMPM 4,869 133 495 1,890
RF 2,210 133 495 1,890
RFT 2,128 133 495 1,890
RM 2,032 133 495 1,890
RMT 2,240 133 495 1,890

配列No.
（例）A1 (16 -10)
シェルサイズ 配列番号

コンタクト配列の説明

旧B2341 仮0000

1本単位 1本単位b850ページ価格計算方法

Webなら機器対応ケーブル多数取扱！！
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MSコネクタ付ケーブル

シェル
タイプ

形状仕様
タイプ

￥通常単価
基本単価 Vケーブル

単価/m
Hケーブル
単価/m

Gケーブル
単価/m

Jケーブル
単価/m

A8
（16S-1）
7芯

P 2,060 284 1,322 313 185
PT 2,110 284 1,322 313 185
PL 2,100 284 1,322 313 185
PLT 2,103 284 1,322 313 185
S 2,230 284 1,322 313 185
ST 2,270 284 1,322 313 185
SL 2,100 284 1,322 313 185
SLT 2,291 284 1,322 313 185
ADM 1,875 284 1,322 313 185
ADMT 1,996 284 1,322 313 185
ADF 1,982 284 1,322 313 185
ADFT 2,103 284 1,322 313 185
PFPF 3,930 284 1,322 313 185
PFPM 3,760 284 1,322 313 185
PMPM 3,600 284 1,322 313 185
ADFPF 4,500 284 1,322 313 185
ADFPM 4,600 284 1,322 313 185
ADMPF 4,700 284 1,322 313 185
ADMPM 4,600 284 1,322 313 185
RF 2,100 284 1,322 313 185
RFT 1,823 284 1,322 313 185
RM 2,000 284 1,322 313 185
RMT 2,011 284 1,322 313 185

A9
（18-1）
10芯

P 2,560 350 1,666 378 236
PT 2,630 350 1,666 378 236
PL 2,560 350 1,666 378 236
PLT 2,523 350 1,666 378 236
S 2,850 350 1,666 378 236
ST 2,910 350 1,666 378 236
SL 2,910 350 1,666 378 236
SLT 2,663 350 1,666 378 236
ADM 2,215 350 1,666 378 236
ADMT 2,347 350 1,666 378 236
ADF 2,290 350 1,666 378 236
ADFT 2,422 350 1,666 378 236
PFPF 4,545 350 1,666 378 236
PFPM 4,295 350 1,666 378 236
PMPM 4,050 350 1,666 378 236
ADFPF 4,530 350 1,666 378 236
ADFPM 4,280 350 1,666 378 236
ADMPF 4,690 350 1,666 378 236
ADMPM 4,450 350 1,666 378 236
RF 2,080 350 1,666 378 236
RFT 2,233 350 1,666 378 236
RM 1,920 350 1,666 378 236
RMT 2,373 350 1,666 378 236

A10
（20-27）
14芯

P 2,930 559 3,488 492 305
PT 3,020 559 3,488 492 305
PL 2,980 559 3,488 492 305
PLT 2,530 559 3,488 492 305
S 3,260 559 3,488 492 305
ST 3,350 559 3,488 492 305
SL 3,350 559 3,488 492 305
SLT 2,710 559 3,488 492 305
ADM 2,420 559 3,488 492 305
ADMT 2,559 559 3,488 492 305
ADF 2,583 559 3,488 492 305
ADFT 2,727 559 3,488 492 305
PFPF 5,280 559 3,488 492 305
PFPM 4,980 559 3,488 492 305
PMPM 4,685 559 3,488 492 305
ADFPF 5,280 559 3,488 492 305
ADFPM 5,650 559 3,488 492 305
ADMPF 5,470 559 3,488 492 305
ADMPM 5,170 559 3,488 492 305
RF 2,525 559 3,488 492 305
RFT 2,230 559 3,488 492 305
RM 2,335 559 3,488 492 305
RMT 2,410 559 3,488 492 305

A11
（20-29）
17芯

P 3,260 683 3,541 673 305
PT 3,375 683 3,541 673 305
PL 3,300 683 3,541 673 305
PLT 2,818 683 3,541 673 305
S 3,250 683 3,541 673 305
ST 3,345 683 3,541 673 305
SL 3,280 683 3,541 673 305
SLT 2,970 683 3,541 673 305
ADM 2,924 683 3,541 673 305
ADMT 3,080 683 3,541 673 305
ADF 2,662 683 3,541 673 305
ADFT 2,818 683 3,541 673 305
PFPF 6,020 683 3,541 673 305
PFPM 5,650 683 3,541 673 305
PMPM 5,350 683 3,541 673 305
ADFPF 6,180 683 3,541 673 305
ADFPM 5,815 683 3,541 673 305
ADMPF 6,210 683 3,541 673 305
ADMPM 5,850 683 3,541 673 305
RF 2,750 683 3,541 673 305
RFT 2,518 683 3,541 673 305
RM 2,640 683 3,541 673 305
RMT 2,670 683 3,541 673 305

シェル
タイプ

形状仕様
タイプ

￥通常単価
基本単価 Vケーブル

単価/m
Hケーブル
単価/m

Gケーブル
単価/m

Jケーブル
単価/m

A12
（22-14）
19芯

P 3,485 683 3,541 673 305
PT 3,610 683 3,541 673 305
PL 3,570 683 3,541 673 305
PLT 3,019 683 3,541 673 305
S 3,890 683 3,541 673 305
ST 4,020 683 3,541 673 305
SL 4,040 683 3,541 673 305
SLT 2,890 683 3,541 673 305
ADM 2,933 683 3,541 673 305
ADMT 3,096 683 3,541 673 305
ADF 3,170 683 3,541 673 305
ADFT 3,333 683 3,541 673 305
PFPF 6,400 683 3,541 673 305
PFPM 6,030 683 3,541 673 305
PMPM 5,675 683 3,541 673 305
ADFPF 7,000 683 3,541 673 305
ADFPM 6,630 683 3,541 673 305
ADMPF 6,750 683 3,541 673 305
ADMPM 6,380 683 3,541 673 305
RF 3,040 683 3,541 673 305
RFT 2,719 683 3,541 673 305
RM 2,640 683 3,541 673 305
RMT 2,590 683 3,541 673 305

A13
（24-28）
24芯

P 4,490 1,011 3,541 795 381
PT 4,650 1,011 3,541 795 381
PL 4,150 1,011 3,541 795 381
PLT 3,484 1,011 3,541 795 381
S 4,650 1,011 3,541 795 381
ST 4,820 1,011 3,541 795 381
SL 4,970 1,011 3,541 795 381
SLT 3,538 1,011 3,541 795 381
ADM 3,264 1,011 3,541 795 381
ADMT 3,444 1,011 3,541 795 381
ADF 3,573 1,011 3,541 795 381
ADFT 3,753 1,011 3,541 795 381
PFPF 7,750 1,011 3,541 795 381
PFPM 7,590 1,011 3,541 795 381
PMPM 7,450 1,011 3,541 795 381
ADFPF 8,130 1,011 3,541 795 381
ADFPM 7,980 1,011 3,541 795 381
ADMPF 7,660 1,011 3,541 795 381
ADMPM 7,510 1,011 3,541 795 381
RF 3,100 1,011 3,541 795 381
RFT 3,134 1,011 3,541 795 381
RM 3,170 1,011 3,541 795 381
RMT 3,188 1,011 3,541 795 381

A14
（28-12）
26芯

P 4,110 1,011 3,541 1,137 401
PT 4,290 1,011 3,541 1,137 401
PL 5,480 1,011 3,541 1,137 401
PLT 4,244 1,011 3,541 1,137 401
S 5,440 1,011 3,541 1,137 401
ST 5,620 1,011 3,541 1,137 401
SL 5,890 1,011 3,541 1,137 401
SLT 4,636 1,011 3,541 1,137 401
ADM 3,552 1,011 3,541 1,137 401
ADMT 3,739 1,011 3,541 1,137 401
ADF 3,924 1,011 3,541 1,137 401
ADFT 4,111 1,011 3,541 1,137 401
PFPF 9,125 1,011 3,541 1,137 401
PFPM 7,950 1,011 3,541 1,137 401
PMPM 6,780 1,011 3,541 1,137 401
ADFPF 9,050 1,011 3,541 1,137 401
ADFPM 7,870 1,011 3,541 1,137 401
ADMPF 8,700 1,011 3,541 1,137 401
ADMPM 7,525 1,011 3,541 1,137 401
RF 4,100 1,011 3,541 1,137 401
RFT 3,894 1,011 3,541 1,137 401
RM 3,200 1,011 3,541 1,137 401
RMT 4,286 1,011 3,541 1,137 401

A15
（28-21）
37芯

P 5,800 1,566 715
PT 6,050 1,566 715
PL 5,330 1,566 715
PLT 4,761 1,566 715
S 5,900 1,566 715
ST 6,150 1,566 715
SL 5,580 1,566 715
SLT 4,536 1,566 715
ADM 4,141 1,566 715
ADMT 4,366 1,566 715
ADF 4,579 1,566 715
ADFT 4,804 1,566 715
PFPF 8,610 1,566 715
PFPM 8,530 1,566 715
PMPM 8,460 1,566 715
ADFPF 9,070 1,566 715
ADFPM 9,000 1,566 715
ADMPF 9,360 1,566 715
ADMPM 9,250 1,566 715
RF 4,150 1,566 715
RFT 4,301 1,566 715
RM 3,600 1,566 715
RMT 4,076 1,566 715

配列No.
（例）A1 (16 -10)
シェルサイズ 配列番号

コンタクト配列の説明

旧B2342 仮0000

1本単位 1本単位b850ページ価格計算方法

Webなら長さ違いのケーブル多数取扱！！
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JL04
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コネクタ付
ケーブル（防滴）

JL05
コネクタ付
ケーブル
NCS
コネクタ付
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コネクタ付
ケーブル
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コネクタ付
ケーブル
NR
コネクタ付
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コネクタ付
ケーブル
NET
コネクタ付
ケーブル
PRC04
コネクタ付
ケーブル
PRC03
コネクタ付
ケーブル
PRC05
コネクタ付
ケーブル
R03
コネクタ付
ケーブル
R04
コネクタ付
ケーブル
PLT
コネクタ付
ケーブル
HR10A
コネクタ付
ケーブル
XS2
コネクタ付
ケーブル
DIN・ミニDIN
コネクタ付
ケーブル
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MSコネクタ付ケーブル

旧B0000 仮0000

■M3106B　コネクタ対応型番表
シェルタイプ 形状仕様 CN1 CN2部材ページ 部材ページ 使用ケーブルクランプ 部材ページ シェルタイプ 形状仕様 CN1 CN2部材ページ 部材ページ 使用ケーブルクランプ 部材ページ

P
PT
PL
PLT
S
ST
SL
SLT
ADM
ADMT
ADF
ADFT
PFPF
PMPM
PFPM
ADFPF
ADFPM
ADMPF
ADMPM
RF
RFT
RM
RMT
P
PT
PL
PLT
S
ST
SL
SLT
ADM
ADMT
ADF
ADFT
PFPF
PMPM
PFPM
ADFPF
ADFPM
ADMPF
ADMPM
RF
RFT
RM
RMT
P
PT
PL
PLT
S
ST
SL
SLT
ADM
ADMT
ADF
ADFT
PFPF
PMPM
PFPM
ADFPF
ADFPM
ADMPF
ADMPM
RF
RFT
RM
RMT
P
PT
PL
PLT
S
ST
SL
SLT
ADM
ADMT
ADF
ADFT
PFPF
PMPM
PFPM
ADFPF
ADFPM
ADMPF
ADMPM
RF
RFT
RM
RMT
P
PT
PL
PLT
S
ST
SL
SLT
ADM
ADMT
ADF
ADFT
PFPF
PMPM
PFPM
ADFPF
ADFPM
ADMPF
ADMPM
RF
RFT
RM
RMT
P
PT
PL
PLT
S
ST
SL
SLT
ADM
ADMT
ADF
ADFT
PFPF
PMPM
PFPM
ADFPF
ADFPM
ADMPF
ADMPM
RF
RFT
RM
RMT
P
PT
PL
PLT
S
ST
SL
SLT
ADM
ADMT
ADF
ADFT
PFPF
PMPM
PFPM
ADFPF
ADFPM
ADMPF
ADMPM
RF
RFT
RM
RMT
P
PT
PL
PLT
S
ST
SL
SLT
ADM
ADMT
ADF
ADFT
PFPF
PMPM
PFPM
ADFPF
ADFPM
ADMPF
ADMPM
RF
RFT
RM
RMT

171
171
174
174
171
171
174
174
180
180
180
180
171
171
171
180
180
180
180
177
177
177
177
171
171
174
174
171
171
174
174
180
180
180
180
171
171
171
180
180
180
180
177
177
177
177
171
171
174
174
171
171
174
174
180
180
180
180
171
171
171
180
180
180
180
177
177
177
177
171
171
174
174
171
171
174
174
180
180
180
180
171
171
171
180
180
180
180
177
177
177
177
171
171
174
174
171
171
174
174
180
180
180
180
171
171
171
180
180
180
180
177
177
177
177
171
171
174
174
171
171
174
174
180
180
180
180
171
171
171
180
180
180
180
177
177
177
177
171
171
174
174
171
171
174
174
180
180
180
180
171
171
171
180
180
180
180
177
177
177
177
171
171
174
174
171
171
174
174
180
180
180
180
171
171
171
180
180
180
180
177
177
177
177

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

171
171
171
171
171
171
171

171
171
171
171
171
171
171

171
171
171
171
171
171
171

171
171
171
171
171
171
171

171
171
171
171
171
171
171

171
171
171
171
171
171
171

171
171
171
171
171
171
171

171
171
171
171
171
171
171

P.183

P.183

P.183

P.183

P.183

P.183

P.183

P.183

MMS3106B-16-10-P
MMS3106B-16-10-P
MMS3108B-16-10-P
MMS3108B-16-10-P
MMS3106B-16-10-S
MMS3106B-16-10-S
MMS3108B-16-10-S
MMS3108B-16-10-S
MMS3101B-16-10-P
MMS3101B-16-10-P
MMS3101B-16-10-S
MMS3101B-16-10-S
MMS3106B-16-10-S
MMS3106B-16-10-P
MMS3106B-16-10-S
MMS3101B-16-10-S
MMS3101B-16-10-S
MMS3101B-16-10-P
MMS3101B-16-10-P
MMS3102A-16-10-S
MMS3102A-16-10-S
MMS3102A-16-10-P
MMS3102A-16-10-P
MMS3106B-20-4-P
MMS3106B-20-4-P
MMS3108B-20-4-P
MMS3108B-20-4-P
MMS3106B-20-4-S
MMS3106B-20-4-S
MMS3108B-20-4-S
MMS3108B-20-4-S
MMS3101B-20-4-P
MMS3101B-20-4-P
MMS3101B-20-4-S
MMS3101B-20-4-S
MMS3106B-20-4-S
MMS3106B-20-4-P
MMS3106B-20-4-S
MMS3101B-20-4-S
MMS3101B-20-4-S
MMS3101B-20-4-P
MMS3101B-20-4-P
MMS3102A-20-4-S
MMS3102A-20-4-S
MMS3102A-20-4-P
MMS3102A-20-4-P
MMS3102A-18-11-P
MMS3102A-18-11-S
MMS3106B-18-11-P
MMS3106B-18-11-P
MMS3106B-18-11-P
MMS3106B-18-11-S
MMS3106B-18-11-S
MMS3106B-18-11-S
MMS3101B-18-11-P
MMS3101B-18-11-P
MMS3101B-18-11-S
MMS3101B-18-11-S
MMS3106B-18-11-S
MMS3106B-18-11-P
MMS3106B-18-11-S
MMS3101B-18-11-S
MMS3101B-18-11-S
MMS3101B-18-11-P
MMS3101B-18-11-P
MMS3108B-18-11-P
MMS3108B-18-11-P
MMS3108B-18-11-S
MMS3108B-18-11-S
MMS3106B-22-23-P
MMS3106B-22-23-P
MMS3108B-22-23-P
MMS3108B-22-23-P
MMS3106B-22-23-S
MMS3106B-22-23-S
MMS3108B-22-23-S
MMS3108B-22-23-S
MMS3101B-22-23-P
MMS3101B-22-23-P
MMS3101B-22-23-S
MMS3101B-22-23-S
MMS3106B-22-23-S
MMS3106B-22-23-P
MMS3106B-22-23-S
MMS3101B-22-23-S
MMS3101B-22-23-S
MMS3101B-22-23-P
MMS3101B-22-23-P
MMS3108B-22-23-P
MMS3108B-22-23-P
MMS3108B-22-23-S
MMS3108B-22-23-S
MMS3106B-12S-3-P
MMS3106B-12S-3-P
MMS3108B-12S-3-P
MMS3108B-12S-3-P
MMS3106B-12S-3-S
MMS3106B-12S-3-S
MMS3108B-12S-3-S
MMS3108B-12S-3-S
MMS3101B-12S-3-P
MMS3101B-12S-3-P
MMS3101B-12S-3-S
MMS3101B-12S-3-S
MMS3106B-12S-3-S
MMS3106B-12S-3-P
MMS3106B-12S-3-S
MMS3101B-12S-3-S
MMS3101B-12S-3-S
MMS3101B-12S-3-P
MMS3101B-12S-3-P
MMS3108B-12S-3-P
MMS3108B-12S-3-P
MMS3108B-12S-3-S
MMS3108B-12S-3-S
MMS3106B-14S-2-P
MMS3106B-14S-2-P
MMS3108B-14S-2-P
MMS3108B-14S-2-P
MMS3106B-14S-2-S
MMS3106B-14S-2-S
MMS3108B-14S-2-S
MMS3108B-14S-2-S
MMS3101B-14S-2-P
MMS3101B-14S-2-P
MMS3101B-14S-2-S
MMS3101B-14S-2-S
MMS3106B-14S-2-S
MMS3106B-14S-2-P
MMS3106B-14S-2-S
MMS3101B-14S-2-S
MMS3101B-14S-2-S
MMS3101B-14S-2-P
MMS3101B-14S-2-P
MMS3108B-14S-2-P
MMS3108B-14S-2-P
MMS3108B-14S-2-S
MMS3108B-14S-2-S
MMS3106B-14S-6-P
MMS3106B-14S-6-P
MMS3108B-14S-6-P
MMS3108B-14S-6-P
MMS3106B-14S-6-S
MMS3106B-14S-6-S
MMS3108B-14S-6-S
MMS3108B-14S-6-S
MMS3101B-14S-6-P
MMS3101B-14S-6-P
MMS3101B-14S-6-S
MMS3101B-14S-6-S
MMS3106B-14S-6-S
MMS3106B-14S-6-P
MMS3106B-14S-6-S
MMS3101B-14S-6-S
MMS3101B-14S-6-S
MMS3101B-14S-6-P
MMS3101B-14S-6-P
MMS3108B-14S-6-P
MMS3108B-14S-6-P
MMS3108B-14S-6-S
MMS3108B-14S-6-S
MMS3106B-16S-1-P
MMS3106B-16S-1-P
MMS3108B-16S-1-P
MMS3108B-16S-1-P
MMS3106B-16S-1-S
MMS3106B-16S-1-S
MMS3108B-16S-1-S
MMS3108B-16S-1-S
MMS3101B-16S-1-P
MMS3101B-16S-1-P
MMS3101B-16S-1-S
MMS3101B-16S-1-S
MMS3106B-16S-1-S
MMS3106B-16S-1-P
MMS3106B-16S-1-S
MMS3101B-16S-1-S
MMS3101B-16S-1-S
MMS3101B-16S-1-P
MMS3101B-16S-1-P
MMS3108B-16S-1-P
MMS3108B-16S-1-P
MMS3108B-16S-1-S
MMS3108B-16S-1-S

MMS3057-8A

MMS3057-12A

NMS3057-10A

MMS3057-12A

MMS3057-4A

MMS3057-6A

MMS3057-6A

MMS3057-8A

MMS3106B-16-10-S
MMS3106B-16-10-P
MMS3106B-16-10-P
MMS3106B-16-10-S
MMS3106B-16-10-P
MMS3106B-16-10-S
MMS3106B-16-10-P

MMS3106B-20-4-S
MMS3106B-20-4-P
MMS3106B-20-4-P
MMS3106B-20-4-S
MMS3106B-20-4-P
MMS3106B-20-4-S
MMS3106B-20-4-P

MMS3106B-18-11-S
MMS3106B-18-11-P
MMS3106B-18-11-P
MMS3106B-18-11-S
MMS3106B-18-11-P
MMS3106B-18-11-S
MMS3106B-18-11-P

MMS3106B-22-23-S
MMS3106B-22-23-P
MMS3106B-22-23-P
MMS3106B-22-23-S
MMS3106B-22-23-P
MMS3106B-22-23-S
MMS3106B-22-23-P

MMS3106B-12S-3-S
MMS3106B-12S-3-P
MMS3106B-12S-3-P
MMS3106B-12S-3-S
MMS3106B-12S-3-P
MMS3106B-12S-3-S
MMS3106B-12S-3-P

MMS3106B-14S-2-S
MMS3106B-14S-2-P
MMS3106B-14S-2-P
MMS3106B-14S-2-S
MMS3106B-14S-2-P
MMS3106B-14S-2-S
MMS3106B-14S-2-P

MMS3106B-14S-6-S
MMS3106B-14S-6-P
MMS3106B-14S-6-P
MMS3106B-14S-6-S
MMS3106B-14S-6-P
MMS3106B-14S-6-S
MMS3106B-14S-6-P

MMS3106B-16S-1-S
MMS3106B-16S-1-P
MMS3106B-16S-1-P
MMS3106B-16S-1-S
MMS3106B-16S-1-P
MMS3106B-16S-1-S
MMS3106B-16S-1-P

P
PT
PL
PLT
S
ST
SL
SLT
ADM
ADMT
ADF
ADFT
PFPF
PMPM
PFPM
ADFPF
ADFPM
ADMPF
ADMPM
RF
RFT
RM
RMT
P
PT
PL
PLT
S
ST
SL
SLT
ADM
ADMT
ADF
ADFT
PFPF
PMPM
PFPM
ADFPF
ADFPM
ADMPF
ADMPM
RF
RFT
RM
RMT
P
PT
PL
PLT
S
ST
SL
SLT
ADM
ADMT
ADF
ADFT
PFPF
PMPM
PFPM
ADFPF
ADFPM
ADMPF
ADMPM
RF
RFT
RM
RMT
P
PT
PL
PLT
S
ST
SL
SLT
ADM
ADMT
ADF
ADFT
PFPF
PMPM
PFPM
ADFPF
ADFPM
ADMPF
ADMPM
RF
RFT
RM
RMT
P
PT
PL
PLT
S
ST
SL
SLT
ADM
ADMT
ADF
ADFT
PFPF
PMPM
PFPM
ADFPF
ADFPM
ADMPF
ADMPM
RF
RFT
RM
RMT
P
PT
PL
PLT
S
ST
SL
SLT
ADM
ADMT
ADF
ADFT
PFPF
PMPM
PFPM
ADFPF
ADFPM
ADMPF
ADMPM
RF
RFT
RM
RMT
P
PT
PL
PLT
S
ST
SL
SLT
ADM
ADMT
ADF
ADFT
PFPF
PMPM
PFPM
ADFPF
ADFPM
ADMPF
ADMPM
RF
RFT
RM
RMT
P
PT
PL
PLT
S
ST
SL
SLT
ADM
ADMT
ADF
ADFT
PFPF
PMPM
PFPM
ADFPF
ADFPM
ADMPF
ADMPM
RF
RFT
RM
RMT

171
171
174
174
171
171
174
174
180
180
180
180
171
171
171
180
180
180
180
177
177
177
177
171
171
174
174
171
171
174
174
180
180
180
180
171
171
171
180
180
180
180
177
177
177
177
171
171
174
174
171
171
174
174
180
180
180
180
171
171
171
180
180
180
180
177
177
177
177
171
171
174
174
171
171
174
174
180
180
180
180
171
171
171
180
180
180
180
177
177
177
177
171
171
174
174
171
171
174
174
180
180
180
180
171
171
171
180
180
180
180
177
177
177
177
171
171
174
174
171
171
174
174
180
180
180
180
171
171
171
180
180
180
180
177
177
177
177
171
171
174
174
171
171
174
174
180
180
180
180
171
171
171
180
180
180
180
177
177
177
177
171
171
174
174
171
171
174
174
180
180
180
180
171
171
171
180
180
180
180
177
177
177
177

A9

A10

A11

A12

A13

A14

A15

A16

171
171
171
171
171
171
171

171
171
171
171
171
171
171

171
171
171
171
171
171
171

171
171
171
171
171
171
171

171
171
171
171
171
171
171

171
171
171
171
171
171
171

171
171
171
171
171
171
171

171
171
171
171
171
171
171

P.183

P.183

P.183

P.183

P.183

P.183

P.183

P.183

MMS3106B-18-1-P
MMS3106B-18-1-P
MMS3108B-18-1-P
MMS3108B-18-1-P
MMS3106B-18-1-S
MMS3106B-18-1-S
MMS3108B-18-1-S
MMS3108B-18-1-S
MMS3101B-18-1-P
MMS3101B-18-1-P
MMS3101B-18-1-S
MMS3101B-18-1-S
MMS3106B-18-1-S
MMS3106B-18-1-P
MMS3106B-18-1-S
MMS3101B-18-1-S
MMS3101B-18-1-S
MMS3101B-18-1-P
MMS3101B-18-1-P
MMS3108B-18-1-P
MMS3108B-18-1-P
MMS3108B-18-1-S
MMS3108B-18-1-S
MMS3106B-20-27-P
MMS3106B-20-27-P
MMS3108B-20-27-P
MMS3108B-20-27-P
MMS3106B-20-27-S
MMS3106B-20-27-S
MMS3108B-20-27-S
MMS3108B-20-27-S
MMS3101B-20-27-P
MMS3101B-20-27-P
MMS3101B-20-27-S
MMS3101B-20-27-S
MMS3106B-20-27-S
MMS3106B-20-27-P
MMS3106B-20-27-S
MMS3101B-20-27-S
MMS3101B-20-27-S
MMS3101B-20-27-P
MMS3101B-20-27-P
MMS3108B-20-27-P
MMS3108B-20-27-P
MMS3108B-20-27-S
MMS3108B-20-27-S
MMS3106B-20-29-P
MMS3106B-20-29-P
MMS3108B-20-29-P
MMS3108B-20-29-P
MMS3106B-20-29-S
MMS3106B-20-29-S
MMS3108B-20-29-S
MMS3108B-20-29-S
MMS3101B-20-29-P
MMS3101B-20-29-P
MMS3101B-20-29-S
MMS3101B-20-29-S
MMS3106B-20-29-S
MMS3106B-20-29-P
MMS3106B-20-29-S
MMS3101B-20-29-S
MMS3101B-20-29-S
MMS3101B-20-29-P
MMS3101B-20-29-P
MMS3108B-20-29-P
MMS3108B-20-29-P
MMS3108B-20-29-S
MMS3108B-20-29-S
MMS3106B-22-14-P
MMS3106B-22-14-P
MMS3108B-22-14-P
MMS3108B-22-14-P
MMS3106B-22-14-S
MMS3106B-22-14-S
MMS3108B-22-14-S
MMS3108B-22-14-S
MMS3101B-22-14-P
MMS3101B-22-14-P
MMS3101B-22-14-S
MMS3101B-22-14-S
MMS3106B-22-14-S
MMS3106B-22-14-P
MMS3106B-22-14-S
MMS3101B-22-14-S
MMS3101B-22-14-S
MMS3101B-22-14-P
MMS3101B-22-14-P
MMS3108B-22-14-P
MMS3108B-22-14-P
MMS3108B-22-14-S
MMS3108B-22-14-S
MMS3106B-24-28-P
MMS3106B-24-28-P
MMS3108B-24-28-P
MMS3108B-24-28-P
MMS3106B-24-28-S
MMS3106B-24-28-S
MMS3108B-24-28-S
MMS3108B-24-28-S
MMS3101B-24-28-P
MMS3101B-24-28-P
MMS3101B-24-28-S
MMS3101B-24-28-S
MMS3106B-24-28-S
MMS3106B-24-28-P
MMS3106B-24-28-S
MMS3101B-24-28-S
MMS3101B-24-28-S
MMS3101B-24-28-P
MMS3101B-24-28-P
MMS3108B-24-28-P
MMS3108B-24-28-P
MMS3108B-24-28-S
MMS3108B-24-28-S
MMS3106B-28-12-P
MMS3106B-28-12-P
MMS3108B-28-12-P
MMS3108B-28-12-P
MMS3106B-28-12-S
MMS3106B-28-12-S
MMS3108B-28-12-S
MMS3108B-28-12-S
MMS3101B-28-12-P
MMS3101B-28-12-P
MMS3101B-28-12-S
MMS3101B-28-12-S
MMS3106B-28-12-S
MMS3106B-28-12-P
MMS3106B-28-12-S
MMS3101B-28-12-S
MMS3101B-28-12-S
MMS3101B-28-12-P
MMS3101B-28-12-P
MMS3108B-28-12-P
MMS3108B-28-12-P
MMS3108B-28-12-S
MMS3108B-28-12-S
MMS3106B-28-21-P
MMS3106B-28-21-P
MMS3108B-28-21-P
MMS3108B-28-21-P
MMS3106B-28-21-S
MMS3106B-28-21-S
MMS3108B-28-21-S
MMS3108B-28-21-S
MMS3101B-28-21-P
MMS3101B-28-21-P
MMS3101B-28-21-S
MMS3101B-28-21-S
MMS3106B-28-21-S
MMS3106B-28-21-P
MMS3106B-28-21-S
MMS3101B-28-21-S
MMS3101B-28-21-S
MMS3101B-28-21-P
MMS3101B-28-21-P
MMS3108B-28-21-P
MMS3108B-28-21-P
MMS3108B-28-21-S
MMS3108B-28-21-S
MMS3106B-18-10-P
MMS3106B-18-10-P
MMS3108B-18-10-P
MMS3108B-18-10-P
MMS3106B-18-10-S
MMS3106B-18-10-S
MMS3108B-18-10-S
MMS3108B-18-10-S
MMS3101B-18-10-P
MMS3101B-18-10-P
MMS3101B-18-10-S
MMS3101B-18-10-S
MMS3106B-18-10-S
MMS3106B-18-10-P
MMS3106B-18-10-S
MMS3101B-18-10-S
MMS3101B-18-10-S
MMS3101B-18-10-P
MMS3101B-18-10-P
MMS3108B-18-10-P
MMS3108B-18-10-P
MMS3108B-18-10-S
MMS3108B-18-10-S

MMS3057-10A

MMS3057-12A

MMS3057-12A

MMS3057-12A

MMS3057-16A

MMS3057-16A

NMS3057-16A

MMS3057-10A

MMS3106B-18-1-S
MMS3106B-18-1-P
MMS3106B-18-1-P
MMS3106B-18-1-S
MMS3106B-18-1-P
MMS3106B-18-1-S
MMS3106B-18-1-P

MMS3106B-20-27-S
MMS3106B-20-27-P
MMS3106B-20-27-P
MMS3106B-20-27-S
MMS3106B-20-27-P
MMS3106B-20-27-S
MMS3106B-20-27-P

MMS3106B-20-29-S
MMS3106B-20-29-P
MMS3106B-20-29-P
MMS3106B-20-29-S
MMS3106B-20-29-P
MMS3106B-20-29-S
MMS3106B-20-29-P

MMS3106B-22-14-S
MMS3106B-22-14-P
MMS3106B-22-14-P
MMS3106B-22-14-S
MMS3106B-22-14-P
MMS3106B-22-14-S
MMS3106B-22-14-P

MMS3106B-24-28-S
MMS3106B-24-28-P
MMS3106B-24-28-P
MMS3106B-24-28-S
MMS3106B-24-28-P
MMS3106B-24-28-S
MMS3106B-24-28-P

MMS3106B-28-12-S
MMS3106B-28-12-P
MMS3106B-28-12-P
MMS3106B-28-12-S
MMS3106B-28-12-P
MMS3106B-28-12-S
MMS3106B-28-12-P

MMS3106B-28-21-S
MMS3106B-28-21-P
MMS3106B-28-21-P
MMS3106B-28-21-S
MMS3106B-28-21-P
MMS3106B-28-21-S
MMS3106B-28-21-P

MMS3106B-18-10-S
MMS3106B-18-10-P
MMS3106B-18-10-P
MMS3106B-18-10-S
MMS3106B-18-10-P
MMS3106B-18-10-S
MMS3106B-18-10-P

Webなら規格拡大・新商品続々拡大中！！
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CN1
配列No. 配列No. 配列No.
12S-3
（2芯）
14S-2
（4芯）
14S-6
（6芯）
16S-1
（7芯）
16-10
（3芯）
18-10
（4芯）
18-11
（5芯）
20-4
（4芯）
22-23
（8芯）
18-1
（10芯）
20-27
（14芯）

20-29
（17芯）
22-14
（19芯）
24-28
（24芯）

28-12
（26芯）

コンタクト数
2～14 17～24 26
A A A
B B B
C C C
D D D
E E E
F F F
G G G
H H H
I J J
J K K
K L L
L M M
M N N
N P P

Q R
R S
S T
T U
U V
V W
W X
X Y
Y Z
Z a

b
d

結線図

VCT STOTCE

Vケーブル Bケーブル

2

白

例）5芯以上のピンNo.B　白-2

3

例）ピンNo.C

※ 最終ピンNo.がY/Gになります
（2芯のみ黒1、黒2）

2～8芯
識別色 ライン色 識別色 ライン色 絶縁色 印字
黒 ̶ 黒 ̶ 黒 1
白 ̶ 白 ̶ 黒 2
赤 ̶ 赤 ̶ 黒 3
緑 ̶ 緑 ̶ 黒 4

黄 ̶ 黒 5
茶 ̶ 黒 6
青 ̶ 黒 7
灰 ̶ Y/G ̶ 
橙 ̶ 
若草 ̶ 
桃 ̶ 
薄青 ̶ 
白 黒
赤 黒
緑 黒
黄 黒
茶 黒
青 黒
灰 黒
橙 黒
若草 黒
桃 黒
薄青 黒
黒 赤
白 赤
緑 赤

商品ページa837

旧B2562 仮0000

M3106B（Vケーブル）

丸型コネクタケーブル 結線図
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旧B2563 仮0000

M3106B（Fケーブル）
商品ページa837

CN2
配列No. 配列No. 配列No. 配列No.

12S-3
（2芯）
14S-2
（4芯）
14S-6
（6芯）
16S-1
（7芯）
16-10
（3芯）
18-10
（4芯）
18-11
（5芯）
20-4
（4芯）
22-23
（8芯）
18-1
（10芯）
20-27
（14芯）

20-29
（17芯）
22-14
（19芯）
24-28
（24芯）

28-12
（26芯）

28-21
（37芯）

コンタクト数
2～14 17～24 26 37
A A A A
B B B B
C C C C
D D D D
E E E E
F F F F
G G G G
H H H H
I J J J
J K K K
K L L L
L M M M
M N N N
N P P P

Q R R
R S S
S T T
T U U
U V V
V W W
W X X
X Y Z
Y Z a
Z a b

b c
d d

e
f
g
h
j
k
m
n
p
r
s

※シールドは切り落としになります（未接続）

NA6UCRSB

Fケーブルを使用時

例）ピンNo.C

※ 最終ピンNo.がY/Gになります（2芯のみ黒1,黒2）

黒

3

2～14芯 17～24芯 26芯
絶縁色 印字 絶縁色 印字 絶縁色 印字
黒 1 黒 1 黒 1
黒 2 黒 2 黒 2
黒 3 黒 3 黒 3
黒 4 黒 4 黒 4
黒 5 黒 5 黒 5
黒 6 黒 6 黒 6
黒 7 黒 7 黒 7
黒 8 黒 8 黒 8
黒 9 黒 9 黒 9
黒 10 黒 10 黒 10
黒 11 黒 11 黒 11
黒 12 黒 12 黒 12
黒 13 黒 13 黒 13
Y/G なし 黒 14 黒 14

黒 15 黒 15
黒 16 黒 16
黒 17 黒 17
黒 18 黒 18
黒 19 黒 19
黒 20 黒 20
黒 21 黒 21
黒 22 黒 22
黒 23 黒 23
Y/G なし 黒 24

黒 25
Y/G なし

シールド
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旧B2564 仮0000

M3106B（Gケーブル）

CN1
配列No. 配列No. 配列No. 配列No.

12S-3
（2芯）
14S-2
（4芯）
14S-6
（6芯）
16S-1
（7芯）
16-10
（3芯）
18-10
（4芯）
18-11
（5芯）
20-4
（4芯）
22-23
（8芯）
18-1
（10芯）
20-27
（14芯）

20-29
（17芯）
22-14
（19芯）
24-28
（24芯）

28-12
（26芯）

28-21
（37芯）

コンタクト数
2～14 17～24 26 37
A A A A
B B B B
C C C C
D D D D
E E E E
F F F F
G G G G
H H H H
I J J J
J K K K
K L L L
L M M M
M N N N
N P P P

Q R R
R S S
S T T
T U U
U V V
V W W
W X X
X Y Z
Y Z a
Z a b

b c
d d

e
f
g
h
j
k
m
n
p
r
s

※シールドは切り落としになります（未接続）。

商品ページa837

Gケーブルを使用時

例）ピンNo.B

黒 白ライン

2～14芯 17～24芯 26芯 37芯
対番 絶縁色 ライン色 対番 絶縁色 ライン色 対番 絶縁色 ライン色 対番 絶縁色 ライン色

1 黒 ̶ 1 黒 ̶ 1 黒 ̶ 1 黒 ̶
黒 白 黒 白 黒 白 黒 白

2 赤 ̶ 2 赤 ̶ 2 赤 ̶ 2 赤 ̶
赤 白 赤 白 赤 白 赤 白

3 緑 ̶ 3 緑 ̶ 3 緑 ̶ 3 緑 ̶
緑 白 緑 白 緑 白 緑 白

4 黄 ̶ 4 黄 ̶ 4 黄 ̶ 4 黄 ̶
黄 白 黄 白 黄 白 黄 白

5 茶 ̶ 5 茶 ̶ 5 茶 ̶ 5 茶 ̶
茶 白 茶 白 茶 白 茶 白

6 青 ̶ 6 青 ̶ 6 青 ̶ 6 青 ̶
青 白 青 白 青 白 青 白

7 灰 ̶ 7 灰 ̶ 7 灰 ̶ 7 灰 ̶
灰 白 灰 白 灰 白 灰 白

8 橙 ̶ 8 橙 ̶ 8 橙 ̶
橙 白 橙 白 橙 白

9 紫 ̶ 9 紫 ̶ 9 紫 ̶
紫 白 紫 白 紫 白

10 若葉 ̶ 10 若葉 ̶ 10 若葉 ̶
若葉 白 若葉 白 若葉 白

11 桃 ̶ 11 桃 ̶ 11 桃 ̶
桃 白 桃 白 桃 白

12 空 ̶ 12 空 ̶ 12 空 ̶
空 白 空 白 空 白

13 白 ̶ 13 白 ̶
白 黒 白 黒

14 緑 黒
緑 赤

15 黄 黒
黄 赤

16 茶 黒
茶 赤

17 青 黒
青 赤

18 灰 黒
灰 赤

19 橙 黒
シールド

NA3VCSB

ピンＮo. Ｊケーブル

1 黒
2 白
3 赤
4 緑
5 黄
6 茶
7 青
8 灰
9 橙
10 桃
11 空（水）
12 紫
13 白/黒
14 白/赤
15 白/緑
16 白/青
17 黒/白
18 黒/赤
19 黒/緑
20 黒/青
21 赤/白
22 赤/黒
23 赤/緑
24 赤/青
25 緑/白
26 緑/黒
27 緑/赤
28 緑/青
29 黄/白
30 黄/黒
31 黄/赤
32 黄/緑
33 黄/青
34 茶/白
35 茶/黒
36 茶/赤
37 茶/緑

1080
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CN2
配列No. 配列No. 配列No. 配列No.
12S-3
（2芯）
14S-2
（4芯）
14S-6
（6芯）
16S-1
（7芯）
16-10
（3芯）
18-10
（4芯）
18-11
（5芯）
20-4
（4芯）
22-23
（8芯）
18-1
（10芯）
20-27
（14芯）

20-29
（17芯）
22-14
（19芯）
24-28
（24芯）

28-12
（26芯）

28-21
（37芯）

コンタクト数
2～14 17～24 26 37
A A A A
B B B B
C C C C
D D D D
E E E E
F F F F
G G G G
H H H H
I J J J
J K K K
K L L L
L M M M
M N N N
N P P P

Q R R
R S S
S T T
T U U
U V V
V W W
W X X
X Y Z
Y Z a
Z a b

b c
d d

e
f
g
h
j
k
m
n
p
r
s

Hケーブル

例）ピンNo.C　黒-3

3
黒

※ 最終ピンNo.がY/Gになります

絶縁色 ナンバリング
黒 1
黒 2
黒 3
黒 4
黒 5
黒 6
黒 7
黒 8
黒 9
黒 10
黒 11
黒 12
黒 13
黒 14
黒 15
黒 16
黒 17
黒 18
黒 19
黒 20
黒 21
黒 22
黒 23
黒 24
黒 25
黒 26

線芯識別
Jケーブル

例）ピンNo.13

白 黒

絶縁色 ライン色
黒 ̶
白 ̶
赤 ̶
緑 ̶
黄 ̶
茶 ̶
青 ̶
灰 ̶
橙 ̶
桃 ̶
空 ̶
紫 ̶
白 黒
白 赤
白 緑
白 青
黒 白
黒 赤
黒 緑
黒 青
赤 白
赤 黒
赤 緑
赤 青
緑 白
緑 黒
緑 赤
緑 青
黄 白
黄 黒
黄 赤
黄 緑
黄 青
茶 白
茶 黒
茶 赤
茶 緑

NA3UCR

旧B2565 仮0000

M3106B（H・Jケーブル） 

1081

コ
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タ
付
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ー
ブ
ル

コネクタ付
ケーブル
選定方法

同軸
コネクタ付
ケーブル

角型
コネクタ付
ケーブル

丸型
コネクタ付
ケーブル
ナイロン
コネクタ付
ケーブル

カスタム
サービス

コネクタ付
ケーブル資料
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