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ハーネス
選定方法

旧1274 仮1289

本数条件 出荷日
1～20本 2日目
21～50本 5日目
51本～ 都度見積

1本から注文OK!

翌日出荷
￥５００/本

非在庫品

5本まで
翌日出荷品（Aストーク）は、注文時にA
ストーク希望とお申し付けください。

指定長（m） ～0.9 1～4 4.1～50
公差 ＋20mm ＋50mm +指定長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。

部材級ハーネス（プラスチックフードタイプ）
細径

コネクタタイプ 形状仕様タイプ 外形イメージ図（単位：mm） ケーブルタイプ 芯数 指定長
（m）

基準単価
基本単価 ケーブル単価/ｍ

SBケーブル Aケーブル

MDRW
プラスチックフード
ワンタッチロックタイプ

H
（オス） 指定長

WSHPT－S

オス 切り落とし

SB
細径ケーブル
SS30WS
AWG28
ツイストペア
2重シールド
30V UL
黒色

A
NA20276
AWG28
ツイストペア
1重シールド
30V UL
紺色

14

0.2

〜
50

0.1m毎に
指定可

¥941 ¥148 ¥245

20 ¥994 ¥167 ¥355

26 ¥1,040 ¥203 ¥355

36 ¥1,124 ¥300 ¥485

50 ¥1,269 ¥367 ¥535

HH
（オス・オス） 指定長

WSHPT－SS

オス オス

14 ¥1,882 ¥148 ¥245

20 ¥1,988 ¥167 ¥355

26 ¥2,080 ¥203 ¥355

36 ¥2,248 ¥300 ¥485

50 ¥2,538 ¥367 ¥535

HY
(オス・Y端子）
ピン番号入り

マークチューブ付き
指定長

2

20
0 

1

3

WSHPT－SY

100

オス Y端子

14 ¥1,580 ¥148 ¥245

20 ¥1,780 ¥167 ¥355

26 ¥1,980 ¥203 ¥355

36 ¥2,380 ¥300 ¥485

50 ¥2,780 ¥367 ¥535

HT
(オス・バラ線）
ピン番号入り

マークチューブ付き
指定長

2

1

3

WSHPT－ST

20
0 

100

オス マークチューブのみ

14 ¥1,380 ¥148 ¥245

20 ¥1,590 ¥167 ¥355

26 ¥1,780 ¥203 ¥355

36 ¥1,980 ¥300 ¥485

50 ¥2,480 ¥367 ¥535

HU
（オス・融着）

指定長

25125
200

オス 融着

14

1.0

〜
50

0.1m毎に
指定可

¥1,560 ¥148 ¥245

20 ¥1,760 ¥167 ¥355

26 ¥1,960 ¥203 ¥355

36 ¥2,130 ¥300 ¥485

50 ¥2,260 ¥367 ¥535

コネクタタイプ
ー

形状仕様タイプ
ー

ケーブルタイプ
ー

芯数
ー

指定長（m）
ー 無料追加工・カス夕ムNo.は

型式末尾にお付けくださいMDRW HH SB 50 1.5

※シース剥き長さ指定は一部有料となります。

お値引き
1～9本 基準単価
10～49本 5%
50～99本 10%
100～299本 15%

ＩＥＥＥ1284（MDR）コネクタハーネス

RoHS

圧接

● ミスミオリジナル部材の使用により、国産部材費同等の価格を実
現したIEEE1284コネクタハーネスです。
● カスタムNo．をご利用頂きますと、結線・マークチューブ印字の
指定が可能です。指定方法b2434ページ

ミスミだから実現できる“高品質”“低価格”！

結線・線色ページ b2517
※HUタイプは b2519
部材ページ b2281

・ カスタムNo.の指定が無い場合、マークチューブにはコネクタピン番号が
印字されます。
・ シールドはフード内接続になります。
・ ケーブルは定格30V対応です。

オプションケーブルも豊富な取扱い！ V1064 ページ V1064 ページ V1064 ページ

設計変更でお探しの部品を見つけるなら　　　　カタログ

※上記商品はVONAカタログ掲載商品です

2273_3.indd   2273 11.7.15   10:55:45 AM




